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EC 45 flat, 30 W 285 40.7 40.7 43.4 46.9 50.3
EC 45 flat, 30 W 285 MILE 446 42.9 42.9 45.6 49.1 52.5
EC 45 flat, 50 W 286 46.3 46.3 49.0 52.5 55.9
EC 45 flat, 50 W 286 MILE 446 47.1 47.1 49.8 53.3 56.7
EC 45 flat, 60 W 287 46.3 46.3 49.0 52.5 55.9
EC 45 flat, 60 W 287 MILE 446 47.1 47.1 49.8 53.3 56.7
EC 45 flat, 90 W 288 52.3 52.3 55.0 58.5 61.9
EC 45 flat, 90 W 288 MILE 446 53.1 53.1 55.8 59.3 62.7
EC 45 flat, 70 W 289 51.3 51.3 54.0 57.5 60.9
EC 45 flat, 70 W 289 MILE 446 52.1 52.1 54.8 58.3 61.7
EC 45 flat, 80 W 290 51.3 51.3 54.0 57.5 60.9
EC 45 flat, 80 W 290 MILE 446 52.1 52.1 54.8 58.3 61.7
EC 45 flat, 120 W 291 57.3 57.3 60.0 63.5 66.9
EC 45 flat, 120 W 291 MILE 446 58.1 58.1 60.8 64.3 67.7
EC 45 flat, IE, IP 00 292 59.9 59.9 62.6 66.1 69.5
EC 45 flat, IE, IP 40 292 62.1 62.1 64.8 68.3 71.7
EC 45 flat, IE, IP 00 293 64.9 64.9 67.6 71.1 74.5
EC 45 flat, IE, IP 40 293 67.1 67.1 69.8 73.3 76.7
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Lagerprogramm
Standardprogramm
Sonderprogramm (auf Anfrage)

Gesamtlänge Gesamtlänge

maxon Baukastensystem
+ Motor Seite + Sensor/Bremse Seite Gesamtlänge [mm] = Motorlänge + Getriebelänge + (Sensor/Bremse) + Montageteile

Technische Daten
Stirnradgetriebe geradeverzahnt
Abtriebswelle rostfreier Stahl, gehärtet
Abtriebswellenlagerung Kugellager
Radialspiel, 10 mm ab Flansch max. 0.15 mm
Axialspiel 0.02–0.2 mm
Max. axiale Belastung (dynamisch) 60 N
Max. axiale Aufpresskraft 60 N
Max. Eingangsdrehzahl dauernd 6000 min-1

Empfohlener Temperaturbereich -15…+80°C
Stufenzahl 2 3 4 5 6
Max. radiale Belastung, 10 mm
 ab Flansch 120 N 180 N 190 N 190 N  190 N

Stirnradgetriebe GS 45 A  ∅45 mm, 0.5–2.0 Nm

Artikelnummern

Getriebedaten
 1  Untersetzung
 2  Untersetzung absolut
 10 Massenträgheitsmoment  gcm2

 3  Max. Motorwellendurchmesser  mm
Artikelnummern

 1  Untersetzung
 2  Untersetzung absolut
 10 Massenträgheitsmoment  gcm2

 3  Max. Motorwellendurchmesser  mm
Artikelnummern

 1  Untersetzung
 2  Untersetzung absolut
 10 Massenträgheitsmoment  gcm2

 3  Max. Motorwellendurchmesser  mm
Artikelnummern

 1  Untersetzung
 2  Untersetzung absolut
 10 Massenträgheitsmoment  gcm2

 3  Max. Motorwellendurchmesser  mm
 4  Stufenzahl
 5  Max. Dauerdrehmoment  Nm
 6  Kurzzeitig zulässiges Drehmoment  Nm
 12 Drehsinn, Antrieb zu Abtrieb
 7  Max. Wirkungsgrad  %
 8  Gewicht  g
 9  Mittleres Getriebespiel unbelastet  °
 11  Getriebelänge L1* mm

* für EC 45 flat, IE, ist L1 max. + 4.0 mm




