gear

Planetengetriebe GP13 A @13 mm, 0.2-0.35 Nm

Technische Daten

Planetengetriebe geradeverzahnt
0 Abtriebswelle rostfreier Stahl, gehartet
2.6 0’0-25 Abtriebswellenlagerung Sinterlager
5 ti Radialspiel, 6 mm ab Flansch max. 0.055 mm
+0.2 1-0.1 ¢O'2 A mf)((fg :n‘\gr%d%EDN[m max. Axialspipel 0.02-0.10 mm
LA__] 55 0 ‘ Max. axiale Belastung (dynamisch) 8N
- o Max. axiale Aufpresskraft 100N
oo /{\ Drehsinn, Antrieb zu Abtrieb =
- l A ﬂ*\\ ‘) Max. Eingangsdrehzahl dauernd 8000 min-
<l \»\ >/ ,// Empfohlener Temperaturbereich -40..+4100°C
ool g =~ Stufenzahl 1 2 3 4 5
e 2 oo 1 [ Max. radiale Belastung, 6 mm
o ! © 0 ab Flansch 8N 12N 16N 20N 20N
S o 3 |09 -0 L1 max.
M1:1
I Lagerprogramm Artikelnummern
[ Standardprogramm
Sonderprogramm fauf Anfrage) [ voss | tog4 | Tiosis | Tiosie
Getriebedaten | |
1 Untersetzung 41:1 17:1 67:1 275:1 119:1
2 Untersetzung absolut ia 324%96 18519%/ a4 1055600} g6 0010920 57800
3 Max. Motorwellendurchmesser mm 1.5 1.5 1.5 15 1.
Artikelnummern 352365 352366 352368 352369 [
1 Untersetzung 511 26:1 131:1 664:1 3373:1
2 Untersetzung absolut 5% 43560 268749/ 167 18973 e 120235257 71003
3 Max. Motorwellendurchmesser mm 1.5 1.5 1.5
4 Stufenzahl 1 2 3 4 5
5 Max. Dauerdrehmoment Nm 0.20 0.20 0.30 0.30 0.35
6 Kurzzeitig zulassiges Drehmoment Nm 0.30 0.30 0.45 0.45 0.53
7 Max. Wirkungsgrad % 91 83 75 69 62
8 Gewicht g 1 14 17 20 23
9 Mittleres Getriebespiel unbelastet ° 10 1.2 15 18 2.0
10 Massentragheitsmoment gcm? 0.025 0.015 0.015 0.015 0.015
11 Getriebeldange L1* mm 16.0 19.9 23.7 276 314

*L1fiir A-max 12 ist L1+ 0.3 mm

‘ Gesamtlénge ‘ ‘ Gesamtlange

maxon Baukastensystem

Gesamtlange [mm] = Motorlange + Getriebelénge + (Sensor/Bremse) + Montageteile

+ Motor Seite  + Sensor/Bremse Seite
RE13 114/116

RE13,0.75 W 116 MR 457-459
RE13 118/120

RE13,2 W 120 MR 457-459
RE13,1.5W 122/124

RE13,1.5W 124 MR 457-459
RE13,3W 126/128

RE13,3W 128 MR 457-459
A-max 12 147148

A-max 12,05 W 148 MR

457-459

35.4
425
476
54.7
38.5
446
50.7
56.8
376
a17

39.3
46.4
515
58.6
424
48.5
54.6
60.7
4.5
45.6

431
50.2
556.3
62.4
46.2
523
58.4
64.5
453
494

470
541
59.2
66.3
501
56.2
62.3
68.4
49.2
53.3

50.8
579
63.0
70.1
53.9
60.0
66.1
72.2
53.0
571

Option Kugellager Artikelnummern Technische Daten

2,6 -045

=il - |

Getriebeldnge: L1+ 0.2 mm

3 64 maxon gear

4.1:1
5.1:1

17:1
26:1
67:1

144300
352391
144301
352392
144302

131:1
275:1
664 :1
1M9:1
3373:1

352393
144303
352394
144304
352395

Planetengetriebe geradeverzahnt
Abtriebswelle rostfreier Stahl, gehartet
Abtriebswellenlagerung  vorgespannte Kugellager
Radialspiel, 6 mm ab Flansch max. 0.04 mm
Axialspiel bei Axiallast <5N O0Omm
> 5N max. 0.04 mm
Max. axiale Belastung (dynamisch) 8N
Max. axiale Aufpresskraft 25N
Drehsinn, Antrieb zu Abtrieb =
Max. Eingangsdrehzahl dauernd 8000 min-'!
Empfohlener Temperaturbereich -40..+100°C
Stufenzahl 1 2 3 4 5
Max. radiale Belastung, 6 mm
ab Flansch 10N 15N 20N 25N 25N

Getriebedaten gemass Sinterlagerversion
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