Reductor planetario GP 32 HP 32 mm, 4.0-8.0 Nm

High Power
Reductor planetario diente recto
Eje de salida acero inoxidable
DIN 6885-A3x3x12 Rodamiento de salida rodamiento a bolas
(3) Juego radial a10 mm de la brida max. 0.14 mm
Juego axial max. 0.4 mm
— m Max. carga axial admisible 120N
e Max. fuerza adm. en acoplamientos a presion 120 N
o Sentido de giro, entrada/salida =
/ S Max. velocidad de entrada en continuo 8000 rpm
Rango de temperatura aconsejado -40...4100°C
0 Numero de etapas 2 3 4
1.7 -0.2 Max. carga radial adm. a10 mm
1SO 6411-A1.25/2.65 0 de la brida 200N 250N 300N
21 -1.2 L1 max.
M1:2
I Programa Stock Referencia
[ Programa Estandar
Programa Especial {previo encargo) 320247 326672
1 Reduccion 14:1 33:1 51:1 111:1 190:1 456:1 706:1
2 Reduccién absoluta 676/,4 529/, 17576/, 40 138247 456976/, 01 89401/, o o 188171/,
3 Diametro max. del eje del motor mm 6 3 6 4 3 3
326665 | 326669 | 324942 [ 324948 [ 324953 |
1 Reduccion 18:1 66:1 123:1 246:1 492:1 762:1
2 Reduccion absoluta 6247, 162247, 6877/, 4218247 . o 86112/ 190447,
3 Diametro max. del eje del motor mm 6 6 3 6 6 4
326670 [ 324944 [ 324949 | 324054 |
1 Reduccion 21:1 79:1 132:1 295:1 531:1 913:1
2 Reduccién absoluta 299, 3887/49 3312/25 101052/343 331775/625 36501/40
3 Diametro max. del eje del motor mm 6 6 4 6 4 3
326667 | 326671 | 324945 [ 324950 |
1 Reduccion 23:1 86:1 159:1 318:1 589:1
2 Reduccién absoluta 576/, 14976/, 1587/, 389376/, 20631/,
3 Diametro max. del eje del motor mm 4 6 3 6 6
324946 | 324951 [N
1 Reduccion 28:1 103:1 411:1 636:1
2 Reduccion absoluta 138/, 3588/, 3594247, ¢ 79488/ o5
3 Diametro max. del eje del motor mm 4 6
4 Numero de etapas 2 2 3 3 4 4 4
5 Max. par en continuo Nm 4 4 8 8 8 8 8
6 Max. par admisible de forma intermitente Nm 6 6 12 12 12 12 12
7 Max. rendimiento % 75 75 70 70 60 60 60
8 Peso g 178 178 213 213 249 249 249
9 Holgura media en vacio ° 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
10 Momento de inercia gcm? 1.6 0.5 1.5 0.7 1.5 1.5 0.7
11 Longitud reductor L1 mm 48.3 48.3 55.0 55.0 61.7 61.7 61.7
‘ Longitud total ‘ Longitud total I >
+ Motor Pagina + Sensor/Freno Pagina Longitud total [mm] = Longitud motor + longitud reductor + (sensor/freno) + piezas de montaje
RE 35,90 W 139 119.4 119.4 126.1 126.1 132.8 132.8 132.8
RE 35,90 W 139 MR 464 130.8 130.8 137.5 137.5 144.2 144.2 144.0
RE 35,90 W 139 HED_ 5540 471/473 140.1 140.1 146.8 146.8 153.5 153.5 153.5
RE 35,90 W 139 DCT 22 480 137.5 137.5 144.2 144.2 150.9 150.9 150.9
RE 35,90 W 139 AB 28 519 155.5 155.5 162.2 162.2 168.9 168.9 168.9
RE 35,90 W 139 HEDS 5540/AB 28 471/519 172.7 172.7 179.4 179.4 186.1 186.1 186.1
EC-max 30,40 W 240 90.2 90.2 96.9 96.9 103.6 103.6 103.6
EC-max 30,40 W 240 MR 463 102.4 102.4 109.1 109.1 115.8 115.8 115.8
EC-max 30,40 W 240 HEDL 5540 475 110.8 110.8 117.5 117.5 124.2 124.2 124.2
EC-max 30,40 W 240 AB 20 516 125.8 125.8 132.5 1325 139.2 139.2 139.2
EC-max 30,40 W 240 HEDL 5540/AB 20 475/516 146.4 146.4 153.1 153.1 159.8 159.8 159.8
EC-max 30,60 W 241 112.2 112.2 118.9 118.9 125.6 125.6 125.6
EC-max 30,60 W 241 MR 463 124.4 124.4 131.1 131.1 137.8 137.8 137.8
EC-max 30, 60 W 241 HEDL 5540 475 132.8 132.8 139.5 139.5 146.2 146.2 146.2
EC-max 30,60 W 241 AB 20 516 147.8 147.8 154.5 154.5 161.2 161.2 161.2
EC-max 30,60 W 241 HEDL 5540/AB 20 475/516 168.4 168.4 1751 1751 181.8 181.8 181.8
EC-4pole 30, 100W 249 95.2 95.2 101.9 101.9 108.6 108.6 108.6
EC-4pole 30,100W 249 16 EASY/XT/Abs. 449453 109.1 109.1 115.8 115.8 1225 1225 1225
EC-4pole 30,100W 249 16 EASY Abs. XT 455 109.6 109.6 116.3 116.3 123.0 123.0 123.0
EC-4pole 30,100W 249 16 RIO 466 107.6 107.6 1143 1143 121.0 121.0 121.0
EC-4pole 30,100W 249 AEDL/HEDL 469/475 115.8 115.8 1225 1225 129.2 129.2 129.2
EC-4pole 30,100W 249 AB 20 516 131.4 131.4 138.1 138.1 144.8 144.8 144.8
EC-4pole 30,100W 249 16 EASY/XT/Abs./AB 20 449/516 145.5 145.5 152.5 152.5 158.9 158.9 158.9
EC-4pole 30,100W 249 16 EASY Abs. XT/AB 20 455/516 146.0 146.0 153.0 153.0 159.4 159.4 159.4
EC-4pole 30,100W 249 16 RIO/AB 20 466/516 144.0 144.0 151.0 151.0 157.4 157.4 157.4
EC-4pole 30,100W 249 AEDL/HEDL/AB 20 469/516 152.2 152.2 158.9 158.9 165.6 165.6 165.6
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Reductor planetario GP 32 HP @32 mm, 4.0-8.0 Nm
High Power

Reductor planetario diente recto
Eje de salida acero inoxidable
Rodamiento de salida rodamiento a bolas
Juego radial a10 mm de la brida max. 0.14 mm
Juego axial max. 0.4 mm
Max. carga axial admisible 120N
Max. fuerza adm. en acoplamientos a presion 120 N
Sentido de giro, entrada/salida =
Max. velocidad de entrada en continuo 8000 rpm
Rango de temperatura aconsejado -40...4100°C
Numero de etapas 2 3 4
Max. carga radial adm. a10 mm

de la brida 200N 250N 300N

DIN 6885-A3x3x12
(3)

B0 -0.0h

T
@32 -0.3

o

IS0 6411-A1.25/2.65

0
21 -1.2

L1 max.

M1:2

I Programa Stock
[ Programa Estandar
Programa Especial (previo encargo) 320247

Datos del Reductor _

Referencia

326663 326664 326668

326672

324947 324952

1 Reduccion 14:1 33:1 51:1 111:1 190:1 456:1 706:1
2 Reduccién absoluta 676/,4 529/, o 17576/, . 13824/, 456976/, , . 89401/, o 188171/,
3 Diametro max. del eje del motor mm 6 3 6 4 6 3 3
Referencia 326665 | 326669 | 324942 | 324948 | 324953 [
1 Reduccion 18:1 66:1 123:1 246:1 492:1 762:1
2 Reduccidn absoluta 6247, 162247, 6877/, 4218247 o 86112/ 19044y,
3 Diametro max. del eje del motor mm 6 6 3 6 6 4
Referencia 326670 | 324944 | 324949 | 324954 [
1 Reduccion 21:1 79:1 132:1 295:1 531:1 913:1
2 Reduccién absoluta 299/, aaa%g 3312/25 101062/343 331776/625 3650%0
3 Diametro max. del eje del motor mm 6 6 4 6 4 3
Referencia 326667 | 326671 | 324945 | 324950 [
1 Reduccion 23:1 86:1 159:1 318:1 589:1
2 Reduccién absoluta 576/, 14976/, 1587/, 389376/, 20631/,
3 Diametro max. del eje del motor mm 4 6 3 6 6
324946 | 324951 NN
1 Reduccion 28:1 103:1 411:1 636:1
2 Reduccion absoluta 138/ 3588/3¢ 35942475 79488/ )¢
3 Diametro max. del eje del motor mm 4 6 6 4
4 Numero de etapas 2 2 3 3 4 4 4
5 Max. par en continuo Nm 4 4 8 8 8 8 8
6 Max. par admisible de forma intermitente Nm 6 6 12 12 12 12 12
7 Max. rendimiento % 75 75 70 70 60 60 60
8 Peso g 178 178 213 213 249 249 249
9 Holgura media en vacio ° 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
10 Momento de inercia gcm? 1.6 0.5 1.5 0.7 1.5 15 0.7
11 Longitud reductor L1 mm 48.3 48.3 55.0 55.0 61.7 61.7 61.7

‘ Longitud total ‘ ‘

Longitud total |

Sistema Modular maxon

+ Motor Péagina
EC-4pole 30,200W 251
EC-4pole 30,200W 251
EC-4pole 30,200W 251
EC-4pole 30,200W 251
EC-4pole 30,200W 251
EC-4pole 30,200W 251
EC-4pole 30,200W 251
EC-4pole 30,200W 251
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+ Sensor/Freno
16 EASY Abs. XT 455

16 RIO 466
HEDL 5540 475
AB 20 516

16 EASY/XT/Abs./AB 20 449/516
16 EASY Abs. XT/AB 20 455/516
16 RIO/AB 20 466/516
HEDL 5540/AB 20 475/516

126.6
124.6
132.8
148.4
162.5
163.0
161.0
169.2

126.6
1244
132.8
148.4
162.5
163.0
161.0
169.2

133.3
131.3
139.5
155.1
169.2
169.7
167.7
175.9

133.3
131.3
139.5
155.1
169.2
169.7
167.7
175.9

140.0
138.0
146.2
161.8
175.9
176.4
174.4
182.6

140.0
138.0
146.2
161.8
175.9
176.4
174.4
182.6

Pagina Longitud total [mm] = Longitud motor + longitud reductor + (sensor/freno) + piezas de montaje

140.0
138.0
146.2
161.8
175.9
176.4
174.4
182.6
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